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产品手册

人体工程学线缆扎带安装手工工具
高度的性能、舒适性与耐久性

选择正确的安装工具可以在装机成本最低的前提下提高生产效率并提高 

工作人员的安全性。GTS-E 和 GTH-E 工具是手动操作、张力可调控的线缆 

扎带安装工具，是 Panduit 人体工程学系列工具中的一个组成部分。

• GTS-E 工具可安装微型（8 磅）至标准型（50 磅）横截面的线缆扎带

• GTH-E 工具可安装标准型（50 磅）至重型（175 磅）横截面的线缆扎带

基于人体工程学设计的本系列工具是 OEM、MRO 和工业施工市场上中、低批量应用（每年 5 万件线缆扎带以下）

的绝佳选择。作为行业领先者，Panduit 可为 Panduit 品牌线缆扎带整个产品线提供客户满意的安装工具。

扎带倾斜入口
扎带从侧入口快速进入工具
当中，加快安装速度

窄长型前端头
改善安装人员在狭窄区域的
能见度和可通达性

防滑软手柄和后握把
为手指和手掌在操作过程中提供缓冲

基于人体工程学设计的握把
在按动扳机时所有手指可舒适及自然地活动

便于读取
张力设置有标识，避免不必要的猜测动

张力调节旋钮
张力以 1/2 位的增量设置，仅一步控制，
简化操作流程

耐冲击树脂外壳
重量轻，结实耐用简化操作流程

挂钩孔
可将工具悬挂起来，便
于存放

主要特点与优势

• 改进了线缆扎带的切割机构，将对安装人员手部的冲击降低超过 40%，为行业最低水平

• 降低了切割线缆扎带所需的操作力，与同类工具相比操作力降低 15%
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KGTS-ETL GTS-E
GTH-E

1 10

KGTSBLD GTS-E 1 10

KGTH-EBLD GTH-E 1 10

GTS-E 1 5

GTH-E 1 5

线缆扎带安装手工工具 – 高度的性能、舒适性与耐久性

如要更改张力设置，先拉回张力调节旋钮，将其对准
相应的线缆扎带横截面张力设置值处，然后松开旋钮。

订购信息

人体工程学线缆扎带安装手工工具

型号

型号

安装线缆 
扎带横截面

适配 
工具

微型、小型、 
中型、标准型

标准型、重标准型、 
微重型、重型

扳机手柄：黑色；选择旋钮：黑色；缓冲手柄：黑色。本体：
灰色；重量：10.4 盎司（294.5 克）

张力锁定套件可将张力锁定到所需的设置，可避免操作人员出错，确保始
终一致的效果。

扳机手柄：红色；选择旋钮：红色；缓冲手柄：红色。本体：
灰色；重量：11.9 盎司（337.1 克）

刀片更换套件（备用刀片）用于快速方便的更换刀片。可作为定期维护计
划的组成部分，或者在切口不洁净并且有卷缩时使用。

描述

描述

标准 
包装 
数量

标准 
包装 
数量

标准 
外箱 
数量

标准 
外箱 
数量

张力设置标识清晰易读，避免不必要的猜测。

线缆扎带手工工具附件

泛达网络产品国际贸易（上海）有限公司

上海市虹桥路 1 号港汇广场 1 座 1002-1005 室
邮编：200030 电话：021-24192000 传真：021-24192000

成都市武侯区科华北路 62 号力宝大厦北楼 1118 室
电话：86-28-86714530

北京市东城区王府井大街 138 号新东安写字楼 T2 1009
电话：86-10-58209300

香港上环荷李活道 151 號十八樓 L 室
电话：852-37113181

广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 2514-2515 室
电话：86-20-87578915 传真：86-20-87578917

台灣台北市信義路五段 7 號 21 樓 C-1 室（台北 101 大樓）
电话：886-2-81010708


